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Z 811/. . ./VA
Verschlussnippel, Edelstahl, mit Absperrventil 
Shut-off nipple, Stainless Steel, with valve 
Raccord rapide, Acier inoxydable, avec vanne d’arrêt

Mat.: 1.4305

Z 811HT /. . ./VA
Verschlussnippel, Edelstahl, mit Absperrventil 
Shut-off nipple, Stainless Steel, with valve 
Raccord rapide, Acier inoxydable, avec vanne d’arrêt

Mat.: 1.4305

Medium max. C°
Luft /air/air 200
Öl /oil / huile 200

Wasser / water / eau 150

Medium max. C°
Luft /air/air 220
Öl /oil / huile 220

Wasser / water / eau 180

p [bar] sw1 l2 l1 d2 d4 d7 Mat. Nr. / No.

25 15 12 29 6   9 M 14 x 1,5 VA Z 811/  9 x 14 x 1,5 / VA
G 1/4 A G 1/4

13 30 1/4 NPT 1/4NPT
17 12 9 13 M 16 x 1,5 Z 811/ 13 x 16 x 1,5 / VA

G 3/8 A G 3/8
13 31 3/8 NPT 3/8NPT

� �
Schlauchgrenzwerte können abweichen ! / Hose limits can differ ! / Les valeurs limites des tuyaux peuvent différer !

p [bar] sw1 l2 l1 d2 d4 d7 Mat. Nr. / No.

25 15 12 29 6   9 M 14 x 1,5 VA Z 811HT/  9 x 14 x 1,5 / VA
G 1/4 A G 1/4

13 30 1/4 NPT 1/4NPT
17 12 9 13 M 16 x 1,5 13 x 16 x 1,5 / VA

G 3/8 A G 3/8
13 31 3/8 NPT 3/8NPT

� �
Schlauchgrenzwerte können abweichen ! / Hose limits can differ ! / Les valeurs limites des tuyaux peuvent différer !

Z80/... 
Z80HT /...   Z80PL/...
Z802/... Z803/...
Z805/...
Z807/... Z807HT/... 
Z80700HT/...   Z80701HT/... 
Z82/... 

l2

d2 d4

sw1

l1
~DIN 3863

d7

Z80/... 
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Z 83 /. . ./VA
Stecktülle, Edelstahl
Plug-in connector, Stainless Steel
Raccord cannelé, Acier inoxydable

Mat.: 1.4305

Z 86 /. . ./VA
Schlauchschelle, Edelstahl 
Hose clip, Stainless Steel 
Collier de serrage, Acier inoxydable

DIN 3017-1 
Mat.: 1.4305

l2 l1 d2 d4 d1 Mat. Nr. / No.
22,5 43,5 5,9   9   9 VA Z 83 /   9 x   9 / VA
25 42 9 13 13 13 x 13

b1 min. d2 max. d2 d1 Mat. Nr. / No.
9  8 16   9 VA Z 86 /   9 / VA

12 20 13  13

Z84/...
Z85/...     Z850/...   Z851/...
Z852/...   Z8525/...   

d2 b1

d1

Z85/...
Z850/...
Z851/... 
Z852/...
Z8525/... 
Z853/... 
Z854/... 

l2
d1 d2

d4

l1

Z80/...    Z80HT/...   Z80PL /...
Z801/...  Z801HT/...  Z801PL /...
Z802/...  Z8021/...
Z803/...  Z804/...
Z805/...  Z8051/... 
Z807/...  Z807HT/...   
Z80700HT/...  Z80701HT/...
Z808/...  Z808HT/...   
Z80800HT/...  Z80801HT/...
Z82/... 
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Z 87/. . ./VA
Schlauchtülle, Edelstahl 
Hose nipple, Stainless Steel 
Raccord de tuyau, Acier inoxydable

Mat.: 1.4305

sw1 l2 l1 d2 d1 d3 Mat. Nr. / No.
11 7 33,5 6 9 G 1/8 A VA Z 87/ G 1/8 / VA
15 9 40 9 13 G 1/4 A G 1/4
17 G 3/8 A G 3/8

Z 876 /. . ./VA
Schlauchtülle, Edelstahl 
Hose nipple, Stainless Steel 
Raccord de tuyau, Acier inoxydable

Mat.: 1.4305

sw1 l2 l1 d2 d1 d3 Mat. Nr. / No.
17 23,5 39   6   9 M 14 x 1,5 VA Z 876 /   9 x 14 x 1,5 / VA

G 1/4  G 1/4
22 27 41,5   9 13 M 16 x 1,5 Z 876 / 13 x 16 x 1,5 / VA

G 3/8  G 3/8

Z81/...
Z807/...
Z809/...
Z811/...
Z812/...
Z819/...

Z85/...
Z850/...
Z851/... 
Z852/...
Z8525/... 
Z853/... 
Z854/... 

l2

d1d2d3

sw1

l1
~DIN 3863

Z85/...
Z850/...
Z851/... 
Z852/...
Z8525/... 
Z853/... 
Z854/... l2

d1
sw1

l1

d3 d2
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Z 876 /. . . x 90 /VA
Schlauchtülle, Edelstahl, 90° abgewinkelt 
Hose nipple, Stainless Steel, 90° angled 
Raccord de tuyau , Acier inoxydable, coudé à 90°

Mat.: 1.4305

sw1 l3 l2 l1 d2 d1 d3 w1 Mat. Nr. / No.
17 15,5 24,65 33,5 6   9 M 14 x 1,5 90° VA Z 876 /   9 x 14 x 1,5 x 90 / VA

G 1/4  G 1/4 x 90
22 14 25 34 9 13 M 16 x 1,5 Z 876 / 13 x 16 x 1,5 x 90

G 3/8  G 3/8 x 90

Z 90 /. . ./VA
Verlängerungsnippel, Edelstahl, mit freiem Durchgang
Extended nipple, Stainless Steel, open flow 
Raccord d’extension, Acier inoxydable, à passage ouvert

Mat.: 1.4305

sw1 l2 d3 d2 d1 l1 Mat. Nr. / No.
  9 21   8  5   9 100 VA Z 90 / 9 x 100 / VA
11 10  6 120  9 x 120

240  9 x 240
15 23 14  9 13 150 13 x 150

Z878/...

l2

d3 d2 d1

sw1
l1

Z80/...     Z80HT/...    Z80PL /...
Z801/...   Z801HT/...  Z801PL /...
Z802/...   Z8021/...
Z803/...   Z804/...
Z805/...   Z8051/... 
Z807/...   Z807HT/...   Z80700HT/...   Z80701HT/...
Z808/...   Z808HT/...   Z80800HT/...   Z80801HT/...
Z82/... 

Z81/...
Z807/...
Z809/...
Z811/...
Z812/...
Z819/...

Z85/...
Z850/...
Z851/... 
Z852/...
Z8525/... 
Z853/... 
Z854/... 

l3

l2
d1
d2

d3

sw1

l1

~DIN 3863

w1
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Z 94 /. . ./VA
Verschlussschraube, Edelstahl, konisch 
Hexagon socket pipe plug, Stainless Steel, conical 
Bouchon, Acier inoxydable, conique

Mat.: 1.4305 
DIN 906

Z 940 /. . ./VA
Verschlussschraube, Edelstahl, zylindrisch 
Hexagon socket pipe plug, Stainless Steel, cylindrical 
Bouchon, Acier inoxydable, cylindrique

Mat.: 1.4305

sw1 l1 d1 Mat. Nr. / No.
4   8 M   8 x 0,75 VA Z 94 /   8 x 0,75 / VA
5 M 10 x 1  10 x 1
6 M 12 x 1,5  12 x 1,5
7 10 M 14 x 1,5  14 x 1,5

sw1 l1 d1 Mat. Nr. / No.
  5   8 R 1/8 VA Z 94 / R1/8/VA
  7 10 R 1/4  R1/4
  8 R 3/8  R3/8
10 R 1/2  R1/2

sw1 l1 d1 Mat. Nr. / No.
4   8 M   8 x 0,75 VA Z 940 /   8 x 0,75 / VA
5 M 10 x 1  10 x 1
6 M 12 x 1,5  12 x 1,5
7 10 M 14 x 1,5  14 x 1,5

sw1 l1 d1 Mat. Nr. / No.
  5   8 G 1/8 VA Z 940 / G 1/8 / VA
  7 10 G 1/4  G 1/4
  8 G 3/8  G 3/8
10 G 1/2  G 1/2

sw1l1

d1

sw1

d1

l1

1:16
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Z 941/. . ./VA
Verschlussschraube, Edelstahl, mit Bund 
Hexagon socket pipe plug, Stainless Steel, headed 
Bouchon, Acier inoxydable, avec embase

Mat.: 1.4305 
≈ DIN 908

k1

2.0060 (E-Cu 57)

sw1

s1
d1d2

l1

sw1 k1 s1 l1 d2 d1 Mat. Nr. / No.
  5 3 1 11 14 M 10 x 1 VA Z 941 / 10 x 1 / VA
  6 1,5 15 17 M 12 x 1,5 12 x 1,5

19 M 14 x 1,5 14 x 1,5
  5 1 11 14 G 1/8 Z 941 / G 1/8 / VA
  6 1,5 15 18 G 1/4 G 1/4
  8 22 G 3/8 G 3/8
10 4 18 26 G 1/2 G 1/2
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Technische Änderungen vorbehalten.  
Bitte überprüfen Sie stets sämtliche Angaben anhand  
unserer veröffentlichten Produktinformationen im Internet. 
 
Subject to technical modifications.  
Please always check all the data against the  
product information we publish in the internet. 
 
Sous réserve de modifications techniques.  
Veuillez toujours vérifier toutes les données au moyen  
de nos informations produits publiées sur Internet.


